Pressao

Manémetro diferencial, liga de cobre ou aco inoxidavel
Faixa de medicao de 0,6 ... 1.000 bar
Modelos 711.12,713.12, 731.12 e 733.02

©

B Aquecimento, ventilagéo e ar-condicionado (HVAC)

B Para meios gasosos e liquidos quando estes meios nao
sdo altamente viscosos ou cristalizantes

B Modelos 731.12 e 733.02 também para meios agressivos

B Modelos 713.12 e 733.02 com preenchimento de fluido,
séo adequados para aplicagées em pressdes pulsantes e
com vibragbes

&

Hl @ &

Aplicacoes

Caracteristicas especiais

B Faixa de medicdode 0...0,6 baraté 0 ... 1.000 bar

B Duas conexdes ao processo e dois ponteiros
independentes

m Display com presséo diferencial com mostrador em
movimento

m Custo otimizado e confiavel

Descricao

O mandmetro de presséo diferencial € baseado em dois
sistemas de medig&o de tubo Bourdon com operagéo
independente. O instrumento &, portanto, capaz de mostrar
a pressao de dois pontos de medicao e a presséo diferencial
resultante em um display.

Display de pressao diferencial

A versao padréo é projetada com dois ponteiros e uma
escala de pressdo manométrica. O ponteiro para a

conexao negativa (lado de baixa) é conectado a um mostra-
dor adicional. Na escala do mostrador mdvel, a pressao
diferencial (+ 50% do valor total da escala principal) pode ser
lida diretamente.

Como alternativa, na versdao sem adigdo do mostrador
movel, a presséo diferencial ndo € indicada.
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Manometro diferencial modelo 711.12

Na versdo com um movimento de subtragéo, a pressdo
diferencial é indicada com apenas um ponteiro (as pressoes
individuais positivas e negativas néo séo exibidas).

A variagcao das versdes em escala garante uma 6tima legibili-
dade de todos os pardmetros operacionais.

Os modelos 731.12 e 733.02, com partes molhadas de aco
inoxidavel, foram projetados especificamente para os requis-
itos da industria de processo.

Para condi¢des severas de operagéo (por exemplo,

vibragéo), os instrumentos estao disponiveis com opcional
preenchimento de liquido.
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Construcao padrao

Versao
Dois sistemas independentes de medi¢do, conexdes ao
processo em linha

Dimensao nominal em mm
100, 160

Classe de exatidao
1,6

Faixas de medicao
0..0,6até0...1.000 bar

Faixa de medicéo deve ser selecionada em relagéo a
pressao maxima aplicada!

Em sistemas de aquecimento com bombas de circulacéo,
a pressao total aplicada é geralmente definida como igual a
pressao hidrostatica mais a pressao da bomba.

Para garantir boa leitura, a presséo diferencial ndo deve ser
menos do que 1/6 do valor da escala.

Na compra, por favor especificar as duas pressoes:
a) pressao max. aplicada, b) pressao diferencial

Pressao de trabalho

Estatica: Valor final da escala
Flutuante: 0,9 x Valor final da escala
Curto tempo: 1,3 x Valor final da escala

Temperatura de operacao
Ambiente: -20 ... +60 °C
Meio: Modelo 711.12: +60 °C max. (solda branda)
+100 °C maximo (brasagem)
Modelo 731.12: +200 °C maximo

Efeito de temperatura
Quando a temperatura do sistema de medicao se desvia da

temperatura de referéncia (+20 °C): max. +0,4 %/10 K do valor

do final da escala

Grau de protecao conforme EN/IEC 60529
IP33

Conexao ao processo

Modelo 711.12: Liga de cobre

Modelo 731.12: Ago inoxidavel

Montagem inferior, 2 x G 2 B (macho), SW 22

Conex&o positiva na parte traseira, conexao negativa na
frente (identificada com @ e ©)
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Elementos de pressao

Modelo 711.12:
< 100 bar: Liga de cobre, tipo C, solda branda
=100 bar: Aco inoxidavel, tipo helicoidal, soldado por
prata

Modelo 731.12:
Aco inoxidavel, todas as faixas de presséo, soldado por
Tig

Movimento
Liga de cobre, pecas de desgaste em Argetan

Mostrador
Aluminio com fundo branco e caracteres em preto

Ponteiro

@ lado: 1 ponteiro padréo na frente, aluminio, preto © lado: 1
ponteiro de escala na parte de tras, aluminio, vermelho, com
50% da escala da escala, respectivamente, como @ e ©
exibicdo da pressao diferencial

Caixa
Aco inoxidavel, preto pintado

Visor
Vidro para instrumentos

Anel
Anel de encaixe, aco, preto

Opcoes

Outras conexdes ao processo

Caixa e anel de ago inoxidavel

Projeto com mostrador duplo ("manémetro duplex")

DN 100: Fluido de preenchimento (modelo 713.12)

DN 100: Sistema de medicao, caixa, anel de ago

inoxidavel e preenchimento liquido (modelo 733.02),

resistente a temperaturas do meio até max. 100 °C

B Subtragdo de movimento (um ponteiro para exibi¢éo de
pressao diferencial), localizagdo da conexao de presséo
reversa: @ conexao a frente, © conexao na parte traseira,
liga de cobre ou ago inoxidavel

B Flange para montagem em painel ou superficie

B Contatos elétricos (folha de dados AC 08.01), subtraindo

movimento
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Dimensoes em mm

D b

1035177,01

Dimens6es em mm Peso em kg
a__ b o fe  Jhs X [sw |
100 87 32 22

15,5 82 100 G12B 1,00
160 15,5 86,5 160 G12B 118 32 22 1,60

Conexao ao processo conforme EN 837-1/7.3

Aprovacoes
Descrigéio Pais |
c € Declaracédo de conformidade UE Uni&o Europeia
Diretriz para equipamentos de pressao
[H[ EAC (opcional) Comunidade Econémica da
Diretriz para equipamentos de pressao Eurasia
@ GOST (opcional) Russia
Metrologia, calibragdo
@ KazinMetr (opcional) Cazaquistao
Metrologia, calibragdo
- MTSCHS (opcional) Cazaquistao
Comissionamento
BelGIM (opcional) Bielorrissia
Metrologia, calibracao
@ UkrSEPRO (opcional) Ucrania
Metrologia, calibracao
@ Uzstandard (opcional) Uzbequistdo
Metrologia, calibracao
- CPA China
Metrologia, calibracao
- CRN Canada

Seguranga (por exemplo, seguranca elétrica, sobrepressaéo, ...)

Certificados (opcional)
m 2.2 Relatorio de teste conforme EN 10204 (por exemplo, fabricacao com tecnologia de ponta, material, exatidao de
indicacao, livre de substancias com origem animal)

m 3.1 Certificado de inspegao conforme EN 10204 (por exemplo, material das partes metélicas molhadas, exatidao de
indicacao)

Aprovagdes e certificados, veja o site
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02/2021 PT based on 02/2021 EN

Informacoes para cotacoes

Modelo / Didmetro nominal / Faixa de escala / Verséo do indicador de presséao diferencial / Conexao do processo / Max.
presséo total aplicada / Tamanho da presséao diferencial / Opg¢des

© 03/2008 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificagdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condi¢édo de engenharia no periodo da publicagao.
Modificagdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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