Termometro de referencia
Modelo CTP6000

Aplicaciones

B Termodmetro de referencia para la medicion muy exacta
de la temperatura en el rango de -196 ... +420 °C
[-321 ... +788 °F].

B Termometro de referencia para la comprobacion,
ajuste y calibracion de instrumentos de temperatura en
laboratorios de la industria y de calibracion

B Calibraciones comparativas en calibradores de bloque
seco, hornos y bafios de calibracion

Caracteristicas

B Rango de temperatura: -196 ... +420 °C [-321 ... +788 °F]
B Alta estabilidad

B Desviacioén reducida, larga vida util

B Cables de conexién, enchufes tipo banana, conector DIN

o conector SMART
Diferentes longitudes, por lo que también son adecuadas
para la calibracion de puntos fijos

Descripcion

Esta termorresistencia de platino (PRT) CTP6000 ha sido
disefiada tanto para la medicién precisa de la temperatura en
laboratorios como in situ. Combina excelentes caracteristicas
técnicas con un disefio robusto. Si la gama estandar no
cumple todas las exigencias, se pueden fabricar sondas
customizadas para casi todas las aplicaciones.

Las conexiones del termémetro van desde extremos de
cable abiertos, pasando por conectores DIN comunes, hasta
conectores inteligentes SMART. Con un conector SMART,
los coeficientes especificos del sensor pueden almacenarse
directamente en el conector de la sonda. Asi, el conector
SMART puede conmutarse facilmente entre instrumentos

o canales. Se descarta asi cualquier confusion de los
coeficientes.

Hoja técnica WIKA CT 61.30 - 11/2021

Hojas técnicas de productos similares y accesorios:
Termémetro de referencia; modelos CTP5000; véase hoja técnica CT 61.20

Termorresistencia de platino normal modelo (SPRT); modelo CTP5000-T25; véase hoja técnica CT 61.25
Termoémetros portatiles; version de precision, modelos CTH6500, CTH65I0; véase hoja técnica CT 55.10

Termoémetro de precisién multifuncional, modelo CTR3000; véase hoja técnica CT 60.15

Calibracion

Hoja técnica WIKA CT 61.30

Termdémetro de referencia, modelo CTP6000

Para la calibracién se someten los instrumentos a comprobar
y el termdmetro de referencia a la misma temperatura en un
termorregulador.

En cuanto se alcanza una temperatura estable, se comparan
los valores de lectura o sus senales de salida (resistencia,
tension térmica, sefial normalizada) con el termémetro de
referencia.

ElI CTP6000, con una longitud de 500 mm [19,69 pulgadas],
ha sido disefiado especificamente para la calibracion de

punto fijo, lo que permite una calibracién con la mayor
precisién posible.
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Datos técnicos

Elemento sensible

Tipo de elemento sensible Pt100
Resistencia a 0 °C [32 °F] 100 Q
Corriente de medicién 1mA
Tipo de conexionado 1 conexion de 4 hilos
Material Resistencia de platino

Datos de exactitud 1)

Clases de tolerancia segtn EN 60751 Clase A
Coeficiente de temperatura a=0,00385
Deriva anual segtin EN 60751 2) <10mK
Error de autocalentamiento en agua con 0 °C [32 °F]

Modelo CTP6000-200 <3 mK

Modelo CTP6000-420 <5mK
Condiciones de referencia

Temperatura ambiente 23 +2 °C [73 £2 °F]

Humedad del aire 40 % r.F.£25%r. F.

1) Las especificaciones pueden ser diferentes; dependen de la utilizacién del termometro. Los valores indicados son valores tipicos de la utilizacion en laboratorio.
2) Se requiere un envejecimiento previo Recomendacion =T, + 10 K durante 20 h

Rango de medicion

Rango de temperatura

Modelo CTP6000-200 -200 ... +200 °C [-328 ... +392 °F]

Modelo CTP6000-420 -40 ... +420 °C [-40 ... +788 °F]
Temperatura max

En el mango Max. 80 °C [176 °F]

En el cable Max. 80 °C [176 °F]
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Conexion eléctrica

Tipo de conexién B Extremos de cable abiertos
H Conector DIN de 5 pines

B Conector DIN de 8 pines

B Conector SMART

[ |

Conectores banana

Detalles del conexionado 240°

Cables
Longitud 2 m [6,56 ft]
Material Funda de PTFE

Asignacion de pines, conector DIN de 5 pines (ejemplo)

Vista en direccion del conector frontal Vista desde la parte superior de la consola

Blindaje

Blindaje

Pt100

Si los sensores estan conectados con un conector SMART de ASL, los datos se guardan de una sola vez -jen el conector!
Los datos de calibracion estan disponibles de forma permanente en el sensor. Esta puede utilizarse incluso sin restricciones
en otro instrumento.

Con el conector SMART se ahorra tiempo y se reduce la frecuencia de errores. En caso de existir simultdaneamente sondas
calibradas y no calibradas, el ASL detecta automaticamente si se trata de una sonda SMART o una normal.

Condiciones de utilizacién

Rango de temperatura del medio

Modelo CTP6000-200 -200 ... +200 °C [-328 ... +392 °F]
Modelo CTP6000-420 -40 ... +420 °C [-40 ... +788 °F]
Medios admisibles La resistencia del material depende del material de la funda (acero inoxidable 1.4571)
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Certificados

Certificado

Calibracion

Periodo de recalibracion recomendado

Registro de pruebas 3.1 segun DIN EN 10204

Certificado de calibracion DAkkS con calculo de coeficientes

Certificado de calibracion DAkkS con calculo de coeficientes asi como impresion de
tabla de valores adicionales de Ka K

Certificado de calibracion DAkkS en puntos fijos con calculo de coeficientes
Certificado de calibracion DAKKS en puntos fijos con calculo de coeficientes asi como
impresion de tabla de valores adicionales de K a K

1 afio (en funcion de las condiciones de uso)

— Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web

Dimens

iones en mm [pulg]

— @6 1[0,24]

—o20[0,79]

14492076.01

_________ «_______________4}______________{|______

120 [4,72]

Modelo Dimensiones Longitud activa del sensor Material del encamisado

CTP6000-200 d =6 mm, | =350 mm

d =0,24 pulg, | = 13,78 pulg

d=6 mm, =500 mm
d =0,24 pulg, | = 19,69 pulg

CTP6000-420 d =6 mm, | =350 mm

d=0,24 pulg, | = 13,78 pulg

d=6mm,|=500mm
d =0,24 pulg, | = 19,69 pulg

30 mm [1,18 pulg] Acero inoxidable 1.4571

30 mm [1,18 pulg] Acero inoxidable 1.4571
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11/2021 ES based on 11/2021 EN

Accesorios

Descripcion CTX-A-R2

Conector SMART DIN de 5 pines -G-

Conector DIN de 5 pines -C-

L L Maletin de transporte para CTP6000 -O-
_ Dimensiones: 680 x 170 x 70 mm [26,77 x 6,69 x 2,76 pulg]

Peso: 460 g [1,01 Ibs]

Datos del pedido para su consulta:

1. Codigo: CTX-A-R2 ]
2. Opcion: [ 1

Alcance del suministro

® Termdémetro de referencia modelo CTP6000 segun
especificacion

Informacion para pedidos
Modelo / Sensor / Conexion de la sonda / Calibracién / Calculo de coeficientes / Puntos de prueba para certificado de
calibracion / Numero de puntos de prueba / Otras homologaciones / Indicaciones adicionales relativas al pedido

© 07/2021 WIKA Alexander Wiegand SE & Co.KG, todos los derechos reservados.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicacién.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
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