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检测SF6气体中SO2浓度的分析仪
GA25型

GA25型酸度测试仪

应用

测量SF6充气设备中的SO2浓度

产品特性

 ■ 检测速度快，测量时间仅需约2分钟
 ■ 轻便紧凑
 ■ 无需维护
 ■ 使用触摸屏操作
 ■ 电池寿命长

描述

SF6气体酸度测试仪

类似产品数据资料：
GTU-10型便携式SF6气体回收装置，详情请参见数据资料SP 63.07
GA45型气体回收袋，详情请参见数据资料SP 62.08

SF6气体专家

GA25型是检测SF6充气设备中SO2浓度的高性价比的解决
方案。通过测量SO2的浓度，可以判断SF6气体中是否存在
分解产物。

操作简便
相比于传统的单一用途的测试管，GA25型具有良好的可重
复性，且易于操作。电化学传感器在使用24个月后可由操
作人员自行更换。

快速、安全
GA25型专为精确快速测量SO2（二氧化硫）浓度而开发，
具有自动压力和流量控制功能以及良好的可重复性，从而
可防止出现错误测量。在测量期间，用户可直接从触摸屏
读取测得的浓度。

环保
可在GA25型出气口处连接一个气体回收袋，暂时将检测样气
收集起来，以防止对环境有害的SF6气体泄漏到周围环境中。

回收袋充满后，可以使用GTU-10型气体回收装置将SF6气体
回抽到一个气瓶内，以便回收利用或直接重复使用（视气体
质量而定）。
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测量原理
电化学SO2传感器

测量范围
0 ... 10 ppmv

0 ... 20 ppmv

0 ... 100 ppmv

0 ... 500 ppmv

精度

测量范围为0 ... 10 ppmv时：±0.5 ppmv

测量范围为0 ... 20 ppmv时：±1.0 ppmv

测量范围为0 ... 100 ppmv时：±3.0 ppmv

测量范围为0 ... 500 ppmv时：±5.0 ppmv

分辨率

测量范围为0 ... 10 ppmv时：0.1 ppmv

测量范围为0 ... 20 ppmv时：0.1 ppmv

测量范围为0 ... 100 ppmv时：1.0 ppmv

测量范围为0 ... 500 ppmv时：1.0 ppmv

最大零点漂移
0.1 ppmv

长期稳定性
< 1 %信号衰减/月（线性）
< 0.5 %（测量范围为0 ... 500 ppmv时）

样气流量
20升/小时

样气消耗
每次测量约0.7升（大气压条件下）

进气口压力
0.05 ... 3.5 MPa（气态）
带自动流量控制功能

控制面板
通过触摸屏输入

显示器
触摸屏（分辨率为240 x 128像素）

电源
锂离子蓄电池，续航时间为10小时
充电器：AC 100 ... 265 V, 50/60 Hz

允许温度

储存温度：-10 ... +60 °C
工作温度：0 ... +50 °C

允许湿度
≤ 90 % r. h.（非冷凝）

尺寸
宽x高x深：280 x 140 x 300 mm

重量
约6 kg

SO2传感器使用寿命
2年（安装完成后）

附件

订购编号描述
转接头，将测量软管转接到DN 8 14017515

转接头，将测量软管转接到DN 20 14013758

GA45型气体回收袋

详细规格请参见数据资料SP 62.08
14013015

用于气体分析仪的GA05型进气口压力控制单元 14050089

规格

使用“吹扫”按钮，可将4m长测量管中的气体直接排放到

出气口。每次测量前都必须执行该操作。
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订购信息
型号 / 测量范围 / 附件
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